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Modell RFS42
Bostadsbruk plan, dold

horisontell sprinkler for sidovagg
(SIN RA4835)

Tackning pa 4,9x6,1 m (16 x 20 ft)

Funktioner:

1. Platt tackplatta fér en jamn, dold vaggfinish.

2. K-faktor pa 4,2 (60 i Sl-enheter).

3. Storleksanpassad for att passa i en 89 mm (372")
eller stérre tappyta aven nar den installeras direkt
i en TorqueSafe™ 90° sprinklerhuvudbdj** och
flera andra vanliga 13 mm (72”) och 19 mm (%)
med 13 mm (72") sprinklerbeslag.

4. Patryckbar/avdragbar platt tackplatta.

5. Sprinkler levereras komplett med fabriksinstalle-
rad skyddskapa.

6. Sprinklermontage och tackplatta férpackas sepa-
rat.

7. 3,2mm ('4") justering av tackplattan.

8. Modell RFS tackplatta finns i en mangd olika far-

ger och ytbehandlingar.

Listor och godkannanden
1. Listat av Underwriters Laboratories Inc. och UL-certifie-
rat for Kanada (cULus).

UL-listningskategori
Automatiska bostadssprinkler

UL-guide nummer
VKKW

Patent:
US-patent nr 7,353,882 och andra patent som ar under

behandling

Produktbeskrivning

Reliables modell RFS42 dold bostadsutvidgad horisontell
sidovaggssprinkler ar en attraktiv, dold sprinklerenhet som
ar speciellt dimensionerad for att passa in i ett 89 mm (3-
2" eller storre tapputrymme. Sprinklern anvander ett pa-
tryckbart/avdragbart platt tackplattemontage. Sprinkleren-
heten levereras med en skyddande kapa.

Den platta tackplattan ar fast vid kjolen med vanligt lod
temperaturklassificerat fér 57 °C (135 °F). Sprinklern instal-
leras i sprinklerbeslaget med hjalp av modell G6 sprinkler-
nyckel.

Nar omgivningstemperaturen stiger smalter lodet som hal-
ler tackplaten, vilket mojliggor frigoring av denna del och ut-
satter darmed sprinklern inuti fér den stigande omgivnings-
temperaturen.

Denna sprinkler ar listad for ett maximalt driftstryck pa
12,0 bar (175 psi).

Tillampning och installation

Modell RFS42-sprinklern ar avsedd for installation i bo-
stadsdelar av alla belaggningar i enlighet med NFPA 13,
13R och 13D. Sprinklern ar listad som en dold bostadshori-
sontell sidovaggssprinkler. Systemkonstruktion och instal-
lationskrav for takkonfigurationer beskrivs i NFPA 13, 13R
eller 13D, beroende pé& vad som &r tillampligt.

Det minsta angivna avstandet mellan modell RFS42-sprink-
ler &r 2,4 m (8 ft).

RFS42RES-sprinkler med lagt flode ar speciellt konstrue-
rade for att uppfylla de senaste standarderna for sprinkler-
system for bostader (UL 1626 Standard).”

Sprinklern maste installeras och riktas korrekt med modell
G6-skiftnyckeln:

Ta inte bort den fabriksinstallerade skyddskapan i plast
eftersom den ar dimensionerad for att passa in i G6-skift-
nyckeln. Observera att sprinklern endast kan kopplas ihop
nar sprinklers flik for deflektororientering (figur 1) ar inriktad
med nyckelns nyckelvag. G6-skiftnyckeln ar férsedd med
vattenpassplatta och TOP-markning for att mojliggéra ratt
orientering av den horisontella sidovaggsdeflektorn. Slutlig
nivellering kan goras efter att en lackagesaker skarv erhélls
med ett vridmoment pa 11-24 Nm (8-18 ft7lbs). Lamna
skyddslocket péa for att skydda sprinklern medan vaggen
putsas, tapeteras eller malas. Skyddskapan maste avlags-
nas och den listade tackplaten installeras innan sprinkler-
systemet tas i bruk. Ett hal med diametern 67 mm (2%/5”")
maste skaras i vaggen for att sprinklerenheten ska kunna
komma igenom.

Dolda tackplattor/koppar ar endast listade fér anvandning
med specifika sprinkler. Anvandningen av nagon annan
dold tackplats-/koppmontering med modellen RFS42 hori-
sontell sidovaggssprinkler eller anvandningen av denna de-
dikerade dolda tackplatenhet pa sprinkler som inte ar spe-
cifikt listade med den kommer att upphava alla garantier,
garantier, listor och godkannanden.

* Ikrafttradande 14 mars 2008
**Spears Manufacturing Company

Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103 Fairview Park Drive, Elmsford, NY 10523, USA
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Tekniska data:

“K” -faktor . . Sprinkleri-
= . . Maximal Maximalt ar- Lo .
Oppning S| Gdnga | o civnings- | Kanslighet | betstryckfor | dentifika- | Godkan-
Storlek USA -en- Storlek 9 9 9 ry tionsnummer | nanden
heter temperatur vatten (SIN)
9,6mm (¥") | 4,2 60 | %" NPT (R%) | 38°C (100 °F) Snabbt svar 12 bar (175 psi) RA4835 cULus
Listade konstruktionsparametrar***
Maximal tickninasvta Avstand mellan deflektor
ningsy och tak Flédeshastighet Tryck Temperaturvarden
Bredd x langd o
Matt
. gals/ . .
mxm ft. x ft. mm tum I/min min bar psi Sprinkler Lock

3,6x3,6 12 x12 102-152 4-6 45,4 12 0,57 8,2
3,6x3,6 12x12 152-305 6-12 48,9 13 0,66 9,6
4,3x4,3 14 x14 102-152 4-6 45,4 12 0,57 8,2
4,3x4,3 14 x14 152-305 6-12 53,0 14 0,78 11,1

74°C (165 °F) 57 °C (135 °F)
4,9x4,9 16 x 16 102-305 4-12 60,6 16 1,01 14,5
4,9x5,5 16 x 18 102-305 4-12 68,1 18 1,27 18,4
4,9%6,1 16 x 20 102-152 4-6 83,3 22 1,92 27,4
4,9%6,1 16 x 20 152-305 6-12 87,0 23 2,10 30,0

*** For NFPA 13-system berakna fér en minsta designtathet pa 0,1 gom / sf, men ga under inga omstandigheter under lis-
tade konstruktionsparametrar for fléde och tryck.

Materialdata

Brons Sprinklerhus, fiaderstangningskapa, ok, spak, glidstift, glidplatta, deflektor, stallskruv
Méssing Tackplatta, sprinklerhylsa, ramarmar

Rostfritt stal Paskjutningsfjiader, boll, lastskruv, nit

Kopparplaterat stal Kjol for tackplatta

Nickellegering Smaltbart element

Nickellegering belagd med | .., . .

PTFE sj'ag:vhéifstlande%ejp Tatningsbricka

Installationsguide fér 89 mm (3°%”) eller stérre tappyta
RFS42 bostadsbruk plan dold horisontell sidovaggssprinkler SIN RA4835

2"+1/16 " [51IMM = 1.6MM] | | |

: CEILING ‘ :

DEFLECTOR ORIENTATION TAB

DEFLECTOR ORIENTATION

TAB 7 I 4-3/8" TO 12-3/8" *
T ~ [111 TO 314MM]
RECOMMENDED
WALL HOLE T
DIAMETER ¢
2-5/8" d
[66.7MM]
i ™ PUSH ON/PULL OFF
7 FLAT COVERPLATE
1/2"-14 NPT 3-5/16" [84.1MM]
DIAMETER FRONT VIEW PUSH
ON/PULL OFF FLAT
COVERPLATE REMOVED
—— " 048FG01G
1-3/8" + 1/16" 3/16" [4.8MM]
[34.6MM + 1.6MM]
* SEE LISTED DESIGN CRITERIA TABLE FOR FLOW
RATE AND PRESSURE BASED ON DEFLECTOR TO
Do NOT install the Model RFS42 Sprinkler in locations where CEILING DISTANCE. DEFLECTOR IS 3/8" [9.5MM] ABOVE
there is positive pressure in the cavity behind the sprinkler. CENTERLINE OF SPRINKLER.
Figur 1
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Fastmetod:

Figur 3:
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CENTERLINE
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i [35MM]
MINIMUM
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/ g
CENTERLINE OF | / L 4-3/8" TO 12-3/8" *
2-5/8" [66.7MM] | ) [111MM - 314MM]
DIAMETER HOLE
IN WALL | v
| / /
L 7
LOCATE \ $ ’
PIPE SUPPORT / A
CLAMP WITHIN \ \
1" [25MM] |
FROM SPRINKLER | /
FITTING'S VP y <TUD
INLET
8%
- * SEE LISTED DESIGN CRITERIA TABLE FOR FLOW
RATE AND PRESSURE BASED ON DEFLECTOR TO
CEILING DISTANCE. DEFLECTOR IS 3/8" [9.5MM]
ABOVE CENTERLINE OF SPRINKLER.
Figur 2
Frontvy
1. Stod sakert ror fran angransande tapp.
2. Rorstodsklamman ska placeras inom 25 mm (1 ”) fran sprinklerbeslagets inloppslapp.
3. Sprinklerbeslagets mitt ska placeras pa ett minsta horisontellt avstand av 35 mm (1°4”) fran tappen (figur 3).
4. Sprinklerbeslaget ska installeras sa att sprinklerns baksida ar 52,4 +/- 1,6 mm (2'/4¢"+/- '/¢”) fran den fardiga ytan pa

vaggen. Kontrollera matten pa vaggmonteringen fore installationen for att sakerstélla att tackplattan fasts pa sprinklern
och satena mot den fardiga vaggytan (figur 1).

~— MINIMUM 1-3/8" [35MM]

3-1/8"

[79MM] L AR
STUD — \\

7 , ‘% 7
|

WALL FINISH MATERIAL —

DIMENSIONS ON THIS FIGURE ARE BASED
ROOM \ ON A SPEARS TORQUESAFE™ 3/4" X 1/2" 90°
CENTERLINE SPRINKLER HEAD ELBOW (4207-101).
DIMENSIONS MUST BE ADJUSTED IF OTHER
FITTINGS ARE USED.

Figur 3



Underhall

Modell RFS42 dolda sprinklers ska inspekteras och under-
hallas i enlighet med NFPA 25. Rengor inte sprinkler med tval
och vatten, ammoniak eller andra rengoringsvatskor. Ta bort
damm med en mjuk borste eller forsiktigt dammsugas. Byt
ut sprinkler- eller tackplattemontage som har malats (annat
an fabriksmonterad) eller skadats pa nagot satt. Ett forrad av
reservdelssprinkler bér uppratthéllas sa att skadade eller an-
vanda sprinkler snabbt kan bytas ut. Fore installationen ska
sprinklers forvaras i originalférpackningarna tills de anvands,
for att minimera risken for skador pa sprinklers som kan or-
saka felaktig anvandning eller délig anvandning. Efter att ha
anvants kan automatiska sprinkler och tackplattor inte mon-
teras om och ateranvandas. Nya sprinkler av samma storlek,
typ och temperaturvarden maste installeras. For detta anda-
mal bor ett skap med ersattningssprinkler tillhandahallas.

Modell RFS42 bostadsbruk plan dold hori-

sontell sidovaggssprinkler specifikation
Sprinkler ska vara UL-listad for bostadsbruk plan, dold
horisontell sprinkler med RFS42-deflektor och justerbar
tackplatta for ljusrisk, inre, icke-fratande tillampningar.
Sprinkler ska vara av bronsramkonstruktion med
tackplatta i massing och flansmontering av kopparlegering.
Vattentatningsenhet ska besta av en PTFE-belagd Belleville
fljaderbricka och maskinbearbetad massingskopp som
inte innehéaller nagra plastdelar. Metoden for att fasta
tackplaten pa sprinklerkoppen ska vara av patryckbar/
avdragbar konstruktion en som mojliggér en 3 mm ( '4”)
tackplattejustering. Sprinkler ska ha en nominell K-faktor
pa 4,2 (60 i Sl-enheter) och 2" NPT-ganga. Sprinklerns
temperaturvarde ska vara 74 °C (165 °F) med tackplattans
temperaturvarde pa 57 °C (135 °C). Sprinkler ska ha ett
maximalt tackningsomrade pa 4,9x6,1 m (16 x 20 ft),
med ett avstand sidledes pa minst 2,4 m (8 ft). Nominellt
arbetstryck ska vara 12,0 bar (175 psi). Ett skyddslock av
plast ska finnas och fabriksinstallerat pa sprinklerkoppen for
att skydda sprinklern fran skador, som kan uppsta under
konstruktionen innan tackplaten installeras. Tackplattans
ytbehandling: [Vit] [Anpassad farg - specificera].
Bostadstackning dolda horisontella sidovaggssprinklers ska
vara Reliable modell RFS42. SIN RA4835 (Bulletin 048).

Tackplattans ytbehandling®

Standard ytbehandling

Vit

Specialtillampning ytbehandling

Plan vit farg
Benvit farg
Svart farg
Anpassad farg
Ljus méassing
Brons

Krom

Satin krom

Svart platering

() Andra farger och ytbehandlingar finns. Kontakta fabriken fér mer infor-
mation.

OBS! Farg eller andra belaggningar som appliceras &ver
fabriksytbehandlingen upphaver alla godkéannanden och
garantier.

Bestallningsinformation

Specificera:
1. Modell RFS42 bostadssidovagg
2. Modell RFS tackplatta ytbehandling

Installationsnyckel
Modell G6 sprinklernyckel

Installationshjalp
En skyddande plastkapa ingar for anvandning under instal-
lationen.

Utrustningen som presenteras i denna bulletin ska installeras i enlighet med de senast publicerade standarderna fran National Fire Protection Association,
Factory Mutual Research Corporation eller andra liknande organisationer och aven med bestammelserna i statliga regler eller férordningar nar sa ar till-

lampligt.

Produkter som tillverkas och distribueras av Reliable har skyddat liv och egendom i éver 90 &r samt installeras och underhalls av de mest kvalificerade och

ansedda sprinklerentreprenctrerna i hela USA, Kanada och utlandet.

Tillverkad av

Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.
(800) 431-1588 Forsaljningskontor

(800) 848-6051 Forsaljningsfax

(914) 829-2042 Foretagskontor
www.reliablesprinkler.com URL

Atervunnet
papper

Revisionslinjer anger uppdaterade eller nya data.
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