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- ® Model P22 ESFR
175 psi (12 baréw) znamionowe

|

Cechy

e Zatwierdzony przez FM jako tryskacz magazynowy i
niemagazynowy szybkiego reagowania

*  Wytrzymaty element roboczy tacznika topikowego

»  Kompaktowa konstrukcja

Opis produktu

Niezawodny model P22 to tryskacz przeciwpozarowy wczesnego
tlumienia szybkiego reagowania (ESFR) o nominalnym
wspotczynniku K rownym 22,4 (320 jednostek metrycznych).

W tryskaczu zastosowano dzwigniowy tgcznik lutownicze ze
stopu topliwego w temperaturze znamionowej 165°F (74°C) lub
212°F (100°C). Te tryskacze sg zaprojektowane tak, aby szybko
reagowac na narastajgcy pozar i dostarczac silny strumien wody
w celu sttumienia pozaru. Ttumienie jest uwazane za wyzszy
poziom kontroli charakteryzujacy sie gwattownym zmniejszeniem
szybkosci wydzielania ciepta wraz z zapobieganiem ponownemu
rozprzestrzenianiu sie ognia.

Tryskacz model P22 ESFR

W przypadku instalacji zaprojektowanych zgodnie z normami
NFPA 13 model P22 jest uwazany za tryskacz przeciwpozarowy
ESFR. Aprobaty FM klasyfikujg model P22 jako tryskacz
magazynowy i niemagazynowy szybkiego reagowania, gdy jest
uzywany zgodnie z kartami charakterystyki ochrony przed utratg
wiasnosci FM Global.

Tryskacz przeciwpozarowy model P22 moze by¢ réwniez uzywany
jako tryskacz do zabudowy w szafie, jesli jest to dozwolone
w NFPA 13 i arkuszu danych FM 8-9.

Tryskacze ESFR model P22 sg krotsze i bardziej kompaktowe
niz inne tryskacze ESFR, co zapewnia wigeksza elastycznos¢

w odniesieniu do odlegtosci od sufitow i przeszkdd. Tryskacze
model P22 ESFR sg mniej podatne na uszkodzenia dzigki
mniejszemu deflektorowi i konstrukgcji ramy, a takze przeszly
testy uzytkowania w trudnych warunkach i wykazu naduzy¢ bez
plastikowych oston.

Tryskacze model P22 sg dostepne z gwintem 1” NPT lub
ISO7/1-R1 (BSPT).

Tryskacz wiszacy model P22 ESFR Tabela A

Nominalny wspétczynnik K Numer identyfikacyjny
ecel gpmipsi™? (I/minfbar)2) (A2 25 tryskacza (SIN)
p22 22,4 (320) FM R601
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Tryskacz model P22 ESFR

SIN R601

Specyfikacja techniczna
Styl: wiszacy
Polaczenie:
17 NPT
Gwinty ISO7-1R1 (BSPT)
Nominalny wspétczynnik K: 22,4
(320 metryczny)
Maks. cisnienie robocze: 175 psi (12 barow)

Specyfikacje materiatlowe
Czujnik termiczny: facznik lutowniczy ze
stopu niklu
Rama tryskacza: stop mosigdzu
Nasadka: stop brazu
Zespot uszczelniajacy: stop niklu z PTFE
Sruba tadunkowa: stop brazu
Deflektor: stop brazu
Sprezyna odskokowa: stop niklu

Wykonczenia tryskacza
braz

Wrazliwos¢
Szybka odpowiedz
Szybka reakcja (FM)

Wspotczynniki temperatur
Zwyczajny: 165°F (74°C)
Sredni: 212°F (100°C)

Klucz do tryskaczy
Model W5

Tarcza wodna*
Tarcza modelu S-5

Wykazy i aprobaty
Z aprobata FM

| *Uwaga: zatwierdzono do uzytku wytgcznie jako tryskacz sredniego poziomu; nie zatwierdzono do uzytku ogoéinego.

Wymiary i elementy tryskacza model P22

Rysunek 1

o 2'[52mm] ]

27/8" [74mm]

MTTTT T T 10T TTTTM
L —)

Biuletyn 069
styczen 2022

15/8" [40mm]

THERMAL
ELEMENT

LEVER

CAP/SEAL
STRUT

LOAD SCREW

n——— DEFLECTOR

Strona2z 4
www.reliablesprinkler.com



Model P22 Wyboér towaréw i przeglad kryteriow projektowych

Tabela B

Typ sktadowania NFPA FM GLOBAL
Typ tryskacza ESFR Przechowywanie
Typ odpowiedzi ESFR Szybka odpowiedz
Typ systemu Mokry Mokry
Wspétczynniki temperatur °F (°C) 165 (74), 212 (100) 165 (74), 212 (100)
Konstrukcja dachu Patrz NFPA 13 Patrz FM Global 2-0

Nachylenie sufitu

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Maksymalny obszar pokrycia

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Minimalny obszar pokrycia

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Maksymalny odstep

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Minimalny odstep

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Minimalna odlegtos¢ od towaru

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Odlegtos¢ tryskacza do sufitu

Patrz NFPA 13

Patrz FM Global 2-0

Otwarta rama, pojedynczy, podwajny,
wiele rzedow lub przenosny regat
magazynowy klasy I-1V, tworzywa

sztuczne w kartonach Unexp

Patrz NFPA 13

Patrz FM 2-0i 8-9

Sktadowanie w statych stosach lub
na paletach klasy I-IV i w tworzywach
sztucznych w kartonach Unexp

Patrz NFPA 13

Patrz FM 2-01i 8-9

Przechowywanie nieuzywanych palet

Patrz NFPA 13

Patrz FM 2-0, 8-9i18-24

Przechowywanie gumowych opon

Patrz NFPA 13

Patrz FM 2-0i 8-3

Przechowywanie papieru w rolkach

Patrz NFPA 13

Patrz FM 8-21

Przechowywanie cieczy tatwopalnych

Patrz NFPA 30

Patrz FM 7-29

Przechowywanie aerozoli

Patrz NFPA 30B

Patrz FM 7-31

Komponenty samochodowe
w przenosnych regatach

Patrz NFPA 13

Patrz FM 2-01i 8-9
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Instalacja

Tryskacze model P22 sg przeznaczone do montazu zgodnie z
NFPA 13 i arkuszami danych zapobiegania stratom FM 2-0 i 8-9,
a takze z wymaganiami wszystkich wtadz lokalnych. Tabela B
zawiera informacje dotyczace kryteriow projektowych NFPA i FM
Global dla tryskacza model P22.

Ostroznie: podczas przenoszenia tryskaczy nalezy trzymac je
wytgcznie za ramiona ramy i nie wywiera¢ zadnej sity na zespot
tacznika.

Do montazu i demontazu nalezy uzy¢ klucza do tryskacza model
W5 (patrz rysunek 2). Kazdy inny rodzaj klucza moze uszkodzi¢
tryskacz. Na tryskaczu znajduje sie rowkowana piasta klucza,
ktora ogranicza ryzyko slizgania sie klucza podczas instalacji. Po
natozeniu uszczelniacza do gwintéw na meskie gwinty tryskacza,
tryskacze model P22 nalezy dokreci¢ momentem obrotowym w
zakresie 22-30 Ib-ft (30-40 N-m). Przekroczenie maksymalnego
zalecanego momentu obrotowego moze spowodowac
nieszczelnosc lub uszkodzenie tryskacza. Uszkodzone tryskacze
nalezy natychmiast wymienic.

Niezastosowanie sie do tych instrukcji instalacji moze skutkowac¢
nieszczelnoscig, niezamierzonym dziataniem lub brakiem dziata-
nia tryskaczy.

Klucz Rysunek 2

Klucz modelu W5

Konserwacja

Niezawodne tryskacze model P22 powinny by¢ kontrolowane,
a instalacja tryskaczowa konserwowana zgodnie z NFPA 25, a
takze wymaganiami wszystkich wtadz lokalnych.

Przed montazem tryskacze powinny pozosta¢ w oryginalnych
kartonach i opakowaniach do momentu uzycia. Minimalizuje
to ryzyko uszkodzenia tryskaczy, ktére moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie lub brak dziatania.

Nie czyscic¢ tryskaczy wodg z mydtem, amoniakiem ani innymi
ptynami czyszczacymi. Usuwac kurz przez delikatne odkurzanie
bez dotykania tryskacza.

Wymienia¢ kazdy tryskacz, ktory zostat pomalowany (inaczej niz
fabrycznie).

Raz uruchomione tryskacze automatyczne nie mogg by¢
ponownie montowane i/lub uzywane. Nalezy utrzymywac zasoby
tryskaczy zapasowych, aby umozliwi¢ szybka wymiane tryskaczy
uszkodzonych lub uzywanych.

Niewfasciwa konserwacja tryskaczy moze skutkowac
niezamierzonym dziataniem lub brakiem dziatania podczas
pozaru.

Gwarancja

Aby uzyskac gwarancje, warunki i zasady firmy Reliable
Automatic Sprinkler Co., Inc., nalezy wejs¢ na strone

www.reliablesprinkler.com.

Informacje dotyczace zamawiania

Specyfikacja:

tryskacz
. P22

Wspoétczynnik temperatury
*  165°F (74°C)
*  212°F (100°C)

Ztacze koncowe
< 1”NPT
+ ISO7-1R1 (BSPT)

Klucz
¢ klucz model W5

Opcjonalnie
¢ Ostona wodna modelu S-5
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